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?Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl?
Rufen Sie die Experten an! +49 9377 9203-0

PendoTECH Drucküberwachungs-  
und -übertragungssystem

Genaue Überwachung von Prozessdrücken

–– �Ideal für Anwendungen wie Tangentialflussfiltration,  
Querstromfiltration, Tiefenfiltration, Überwachung von  
Bioreaktoren und Chromatographie

Anzahl der Eingänge  
am Prozesssensor

Anzahl 
der Ausgänge Genauigkeit Netzstrom Katalognummer

2 Druck
2 Relais,  

2 analog oder  
4 Relais ±0,1% Serie 12 bis 

24 VDC

AU-19406-03

4 Druck 4 analog AU-19406-07
3 Druck, 1 Durchfluss 4 analog AU-19406-11

Material Anschluss Katalognummer
Sensoren für den Prozessmaßstab

Polycarbonat, nicht steril

1⁄4" Schlauch-ID AU-19406-21
3⁄8" Schlauch-ID AU-19406-23
1⁄2" Schlauch-ID AU-19406-28
3⁄4" Schlauch-ID AU-19406-29

Polysulfon, nicht steril

1⁄4" Schlauch-ID AU-19406-27
3⁄8" Schlauch-ID AU-19406-25
1⁄2" Schlauch-ID AU-19406-22
3⁄4" Schlauch-ID AU-19406-24

Sensoren für den kleinen Maßstab
Polycarbonat, steril Luer Innenkonus AU-19406-32

Polysulfon, nicht steril Luer Innenkonus AU-19406-20

2. Einweg-Drucksensoren
–– �Kostengünstige Alternative zu den derzeit im Markt erhältlichen 
Sensoren aus rostfreiem Stahl

–– �Preis der Sensoren ist für Einwegsysteme, sie können jedoch 
wiederverwendet werden

Die Sensoren messen den statischen und dynamischen Prozessdruck 
und sind ideal für Einwegsysteme, die sterilisiert werden müssen, aber 
nur minimale Stillstandszeiten haben dürfen. Die Sensoren verfügen über 
einen eingebauten Durchflusssensor ohne Toträume und Behinderung 
des Durchflusspfads. Alle Drucksensoren werden in einem bei der FDA 
registrierten und nach ISO 13485-zertifizierten Werk in einem Reinraum 
gemäß ISO Klasse 8 hergestellt. Die Sensoren sind aus mit USP Klasse 
VI konformem Polycarbonat oder ätzmittelbeständigem Polysulfon. 
Beide Materialien sind gamma-stabil. Die Sensoren werden während des 
Herstellungsprozesses zu 100 % auf Genauigkeit und Lecks getestet. Der 
Sensor wird mit einem 3,6 m langen, wiederverwendbaren Kabel an den 
PressureMAT Monitor angeschlossen. Die Sensoren sind für einen Druck 
von maximal 5,3 bar ausgelegt. 

Sensoren für den Prozessmaßstab werden direkt an die 
Schlauchleitung angeschlossen und sind mit Schlauchtüllen bis zu  
25,4 mm erhältlich (siehe ColeParmer.de). 
Sensoren für den kleinen Maßstab sind mit Luer-Anschlüssen 
erhältlich und können mit Luer-Adaptern direkt an die Fluidleitung oder 
indirekt mit einem 1⁄4" oder 3⁄8" T-Stück-Adapter mit Abrutschsicherung 
angeschlossen werden. Beide Anschlussmöglichkeiten wurden auf ihre 
Genauigkeit getestet.

AU-19406-34 Adapter, T-Stück, 1⁄4" Schlauchtülle x 1⁄4" Schlauchtülle x Luer 
Außenkonus, Polycarbonat, für 19406-22, -32
AU-19406-36 Adapter, T-Stück, 3⁄8" Schlauchtülle x 3⁄8" Schlauchtülle x Luer 
Außenkonus, Polycarbonat, für 19406-22, -32
AU-19406-35 Adapter, T-Stück, 1⁄2" Schlauchtülle x 1⁄2" Schlauchtülle x Luer 
Außenkonus, Polycarbonat, für 19406-22, -32  
AU-19406-80 Sensorkabel mit Anschlussdrähten für Monitore anderer 
Hersteller, 3,6 m
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1. PressureMAT™ Monitor
–– Datenausgabe kann an einen PC oder an ein Steuersystem erfolgen

–– Vom Benutzer konfigurierbare Sollwerte für Min./Max.-Alarm

Der PressureMAT vereint Druckwächter, Datenlogger, Alarm und Geber 
in einem praktischen Steuerkasten. Für den Gebrauch mit Einweg-
Inline-Drucksensoren ausgelegt. Jeder Kanal misst den Druck einmal 
pro Sekunde. Der Prozessdruck wird auf dem gut abzulesenden LCD 
angezeigt. Die Nullkalibrierung des Systems erfolgt mit einem einfachen 
Knopfdruck. Der PressureMAT kann seine Ausgabe auch über ein 4 
bis 20 mA Signal übertragen oder die Datenübertragung kann über die 
RS-232 Schnittstelle erfolgen zur Bearbeitung mit gängiger PC-Software 
wie die PressureMAT Datenerfassungssoftware oder Excel

®
,  

über die Software WinWedge oder Hyper Terminal.

Hinweis: Die Einweg-Sensoren können mit Druckwächtern anderer Hersteller verwendet 
werden. Bitte wenden Sie sich an Cole-Parmer für weitere Informationen über die 
Anpassung der Sensoren an vorhandene Wächter.

2

Adapter-T-Stück 
19406-34, 
angeschlossen an 
Luer-Sensor 19406-32

AU-19406-70 PressureMAT Datenerfassungssoftware
AU-19406-82 Serielles Adapterkabel RS-232 zu USB,1,8 m
AU-19406-87 Masterflex® Schnittstellenkabel für L/S Pumpe
AU-19406-95 PressureMAT Ständer

✓ �TFF

✓ �Überwachung von 
Bioreaktoren 

✓ �Tiefenfiltration

Wo kann ich PendoTECH Produkte einsetzen?
Oder besser gefragt – wo kann man PendoTECH Druckmonitore nicht 
einsetzen? Durch die Einweg-Konstruktion der Sensoren können sie 
ganz einfach Upstream und Downstream verwendet werden:

– �Leitungsdruck vor und nach einer Chromatographiesäule

�– �Überwachung des Gegendrucks in Zulaufleitungen für die Filtration

– �Ansaugdruck für eine Umwälzpumpe während der Filtration

– �Überwachung des Leitungsdrucks zu einem Filtratgefäß

– �Entlastung des Drucks in der Gasleitung von einem Bioreaktor

– Zentrifugier-Ausgang

– Durchströmung
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ERFORDERLICHE

1) PressureMAT™ Monitor
2) Einweg-Drucksensor(en)

Systemkomponenten

ANWENDUNGEN

http://www.coleparmer.de/i/pendotech-pmat2-bar-pressuremat-pressure-monitor-bar-2-input-2-relay-2-analog-110-220v/1940603?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-pmat4a-bar-pressuremat-pressure-monitor-bar-4-input-4-analog-110-220v/1940607?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-pmat3p-bar-pressuremat-pressure-flow-monitor-bar-3-input-1-flow-4-analog-110-220v/1940611?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-press-n-025-pressuremat-single-use-sensor-pc-1-4-hosebarb-1-pk/1940621?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-preps-n-038-pressuremat-single-use-sensor-polycarbonate-3-8-inch-hose-barb-connections/1940623?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-press-n-050-pressuremat-single-use-sensor-1-2-polycarbonate-hose-barb-fitting/1940628?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-press-n-075-pressuremat-single-use-sensor-pc-3-4-hosebarb-1-pk/1940629?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-preps-n-025-pressuremat-single-use-sensor-polysulfone-1-4-hosebarb-1-pk/1940627?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-press-n-038-pressuremat-single-use-sensor-polysulphone-3-8-inch-hose-barb-connections/1940625?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-preps-n-050-pressuremat-single-use-sensor-1-2-polysulphone-hose-barb-fitting/1940622?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-preps-n-075-single-use-pressure-sensor-3-4-hose-barb-polysulphone/1940624?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-press-s-000-pressuremat-single-use-sensor-luer-fitting-polycarbonate/1940632?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-preps-n-000-pressuremat-single-use-sensor-polysulfone-luer-fitting/1940620?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-pdkt-103-03-pressuremat-1-4-x-1-4-hose-barb-to-luer-fitting-polycarbonate/1940634?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-pdkt-104-03-pressuremat-3-8-x-3-8-hose-barb-to-luer-fitting-polycarbonate/1940636?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-pdkt-105-03-pressuremat-1-2-x-1-2-hose-barb-to-luer-fitting-polycarbonate/1940635?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-pdkt-650-298-pressuremat-sensor-cable-with-4-wire-leads-for-3rd-party-monitors-12/1940680?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-pmat-gui-data-acquisition-and-trending-software-for-pressuremat/1940670?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-pdktp-rs232-pressuremat-rs232-sensor-cable-with-4-wire-leads-12/1940682?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-pmat-cb-mf25-pressuremat-interface-cable-6-feet-2-meters/1940687?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german
http://www.coleparmer.de/i/pendotech-pmat-stnd-benchtop-stand-for-pressuremat-monitor/1940695?pubid=AU&persist=true&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4257de-au-biopharma-german

